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Kabelu transportesana

[ ] ]
Kabelis ir salidzinoSie dargs produkts, kura transportésanai
parasti tiek izmantotas saivas. Lai gan saivas vaigi sakotngji
Skiet pietiekami biezi, lai izturétu lielu slodzi, tomer, nemot
vera apstakli, ka kabela svars var parsniegt Cetras tonnas, ne-
uzmaniga apieSanas var saivu var radit tas bojajumus. Saivas
uzdevums ir pasargat kabeli no iespéjamiem bojajumiem ta
transportésanas laika. Ja tiek bojata saiva, var tikt bojats art
uz tas esosais kabelis. Biezi vien $adi bojajumi tiek atklati tikai
péc kabela ieklasanas, un to noversana parasti ir saistita ar
batiskam izmaksam. Sajés instrukcijas ir sniegta informacija

par to, ka pareizi apieties ar saivam, lai izvairttos no saivu un
kabelu bojajumiem.

Tapat viens no Prysmian Group merkiem ir saivu maksimala
atkartota izmantoSana un to ietekmes uz vidi mazinasana.
Viens no mdsu ilgtspéjas vértésanas kritérijiem ir “Gada laika
atkartoti izmantoto saivu procentualais daudzums (tonnas)”,
tadel mes pastavigi parskatam So svarigo merki, lai palielinatu
atkartoti izmantoto koka saivu ipatsvaru ar merki samazinat
ar transportesanu saistito oglekla pedas nospiedumu.

Saivu apzimejumi,
izmeri un svars

TransporteSanai izmantojamas saivas ir marketas ar specialam
etiketém, ID uzlimém un uznemuma logotipu. ID uzlime tiek
izmantota saivas identificeéSanai, un to nedrikst nonemt. Uz
etiketes ir noradita informacija par preci, t. sk. svitrkods (code
128, EAN13) un svars (kabela svars, kabela un saivas kopgjais
svars).

Tabula ir noradtti saivu izmeri un svars. Transporteéjot preci, ir
janem véra kabela svara un garuma pielaides:

- montazas kabeli, standarta garums * 3%

* gumijas kabeli, standarta garums * 5%

« speka kabeli, standarta garums +3% lidz -2%

Uznémuma
logotips

Etikete

ID uzlime

PRYSMIAN

AXPK-PE 4G70 1kV

Tootekood/Produc code/Tuotekoodi I u
20076241 |
0076241
TootmistelProduction code/Tuatanto no. Drum No

84886766 / 12 E77738

eyl I 1]
EAN S8TL KogusiLength/Pituus

1000
MUY TRTRATARIVON |
Etikete

@F‘RVSMIAN

E78315

E78313
ID uzlime

~<> Draka

7 General Cable
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K6 600 468 250 400 75 12 300
_-----__

K8 800 580 375 500 75 25 500
B T T T

9FV 900 675 425 550 82 50 700
_-----__

1100

1200 1500

1400 2000

1600 1018 2500

2000 1190 1300 1000 3500

2400 1205 1400 1000 5000

2800 1610 1500 1300 1180 12000
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Saivu lietosanas
instrukcija

Novietojiet saivu vertikala stavokli

Vienmer novietojiet un parvietojiet saivu vertikala stavok-

l1. Saivas ir konstruétas izmantosanai vertikala stavokli, uz
saniem novietota saiva celot var tikt bojata. Vertikala stavokli
kabelu vijumi neparklasies un neradisies problémas kabelu
montazas laika. JanodroSina kabela droSa uzglabasana (uz
saivas) lidz ta montazas bridim.

Ripiniet saivu tikai un vienigi bultas noraditaja virziena
Ripinot saivu, vienmer jaievero, lai ta tiktu parvietota bultas
noraditaja virziena. Tada veida kabelis bus nospriegots un
turésies uz saivas. Tacu tas nenozimé, ka saivu var ripinat bez
ierobeZojumiem. Ja rodas nepiecieSamiba saivu parvietot
ripinot, tad tas jadara bultas noraditaja virziena un ne vairak
ka 5 m attaluma. Ja saiva tiks ritinata talak neka 5 m, kabelis
tiks parspriegots, un tiks parrauti kabela gala stiprinajumi. Ta
rezultata kabelis var deformeéties un klat lieto3anai nederigs.

Paceliet saivu ta, lai ta netiktu bojata

Celot saivu, izmantojiet saivas centralaja atvere ievietotu
balsta stieni un stieni, kas notur atstatu pacel3anas stropes. Ja
stieni nav pieejami, tad saivas celSanai jaizmanto pec iespé-
jas garaka trose, kas nebojas saivas vaigus. Jaseko, lai kabela
gals nebutu iespiests starp trosi un saivu. Nepielaut saivas
saskari ar citam saivam, un sekot, lai saiva atrastos lidzsvarota
stavokli. NolaiZot saivu, jauzmanas, lai ta netiktu saspiesta. Ja
iekrauSanas laika saivai kadu laiku jaatrodas gaidiSanas stavok-
l1, tad to jatur paceltu gaisa.

Autoiekravéja izmantosana

Iekravéja daksam ir jabat garakam par saivas platumu, lai

tas nebojatu saivas vaigu délus. Uz pacelaja dakSam ar krasu
jaatzime dazadu saivu platums, lai pacélaja vaditajs varetu
izvéleties saivas izméeram atbilstoSu novietojumu. Parvietojot
saivu, daksas janovieto ta, lai saiva atrastos dakSu gala un ne-
pieskartos zemei. Daksas ir japacel vismaz 15-20 cm augstuma
virs zemes. Ja dak3as ir novietotas parak zemu, saiva var sakt
vilties pazemi, un, ja parvietosanas virsma ir nelidzena, saiva
var nokrist no pacélaja daksam. Neatbrivot saivu no dakSam
pirms pacelajs ir pilntba apstajies. Neizmantot pacélaju saivas
stumsanai. Saivas ir janovieto pietiekama attaluma citano
citas, lai daksas tas nebojatu.

qu ]mwvw.

Uzmanigi ar naglam

Jarodas nepiecieSamiba nostiprinat saivas vaigu délus, tad to
var izdarit ar naglam, uzmanigi tas iedzenot saivas vaigu ma-
las. Nostiprinot uz saivas etiketes vai citu informativu materia-
lu, jaseko, lai naglas vai skavas neaizskartu kabeli.
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Stingri nofiksejiet saivas stavokli

Apalas formas dél saiva var viegli sakt ripot. Saiva ir loti
nestabila, jo tas centrala dala ir tuk3a un viss svars ir balstits
uz malam. Novietojot saivas uzglabasanai, noteikti jaizmanto
fiksejoSas detalas, kas novers saivu riposanu. Lielas saivas ja-
novieto uz trisstarveida vai kvadratveida kiliem. Kili janovieto
zem saivas vaigiem vai visas saivas garuma. Kustibu uz saniem
nepielauj deli, kas nostiprinati pie saivas sienam. Ja starp liela-
kam saivam tiek novietotas mazakas saivas, tad, lai nepielautu
bojajumus, katra saiva janostiprina atseviski.

Nofiks@&jiet saivu stavokli transportésanas laika

Lai nepielautu saivu parvietoSanos, pirma un pedeja saiva
janostiprina ar kiliem un transporta starplikam. Augstakas
saivas ir japiesien virziena uz saniem un pec iespéjas augstak.
Pirmajam iekrautajam saivam jabalstas pret kravas kastes
priek3ejo sienu (nemot vera slodzi uz asi). Ja pedeja saiva
neatbalstas pret kravas kastes aizmuguréjo bortu, vai ja borts
nav pietiekami izturigs, saiva ir papildus janostiprina.

Kartigi nostipriniet saivas
Saivu nostiprina uz pamatnes ar trosi vai virvi, kas tiek izvilkta
caur saivas centra esoSo atveri vai krusteniski par malam.

Izvairieties no saivu novietosSanas citu uz citas
Visparigos gadijumos saivu novieto$ana vienu uz otras nav
pielaujama. Ja tas tomer ir nepiecieSams, tad viena uz otras
janovieto vienada lieluma saivas. Ja nepiecieSams novietot
mazakas saivas uz lielakajam, tad starp tam ir janovieto deli,
kuru platums atbilst lielakas saivas platumam, lai aizsargatu
saivas sanus. Tajarikojas ari gadijuma, ja tiek krautas viena
izmera saivas.

Nepielaujiet saivu krisanu

Saivu noripinasana no kravas automasinas nav atlauta. Tas ja-
izcel, izmantojot vincu vai dakSu pacélaju, ieverojot sadala par
saivu celSanu sniegtas instrukcijas. Ja vinca vai dakSu pacélajs
nav pieejams, janodrosina maksimali labi saivu izkrausanas
apstakli. Sim nolakam var izmantot transportlidzekla augstu-
mam atbilstoSu platformu vai izveidot nelielu pauguru vieta,
kur paredzets ripinat saivu. Tas laus izvairities no saivas bojaju-
miem. Izkraujot saivas, jaseko, lai tas neuztriektos cita citai.



Saivu atgriesana

Prysmian Group Baltics AS (turpmak saukta “"PGB”) izmanto
$adu saivu atgrieSanas sistéemu:

1. PGB pienem un apmaksa tikai PGB tirgotas saivas, ko var

identificet péc uznémuma logotipa vai saivas ID uzlimes uz

saivas saniem.

2. PGB pienem saivas tikai no klientiem, ar kuriem ir noslegts

ligums.

3. Samaksa tiek veikta tikai par Prysmian Group saivam, kas

atbilst K saivu standartam. Saivas pienem un noverte masu

sadarbibas partneris VVida Packaging Eesti OU (turpmak
saukts “Vida").

4. Klientam ir jaatgriez saiva saskana ar noligtajiem piegades

noteikumiem.

5. Atgriezot saivu, atgriezéjs iesniedz aizpilditu PGB atgriesa-
nas veidlapu vai pavadzimi, ko paraksta pienémejs Vida. Ja
veidlapa nav aizpildita pienacigi, tad tas var kavet pareizu

un savlaicigu samaksu par saivam.

Pavadzimém piemeérojamas prasibas

- Nosutitaja vards, adrese, kontaktpersona, talruna numurs

- Atlidzibas sanemeja vards, adrese, kontaktpersona,
talrunis (ja atSkiras no nosutitaja)
« Atgriezamo saivu veids un daudzums

Atgriezto PGB K saivu atbilstibu standartu prasibam noverteé

Vida. Saivu atkartotas izmantoSanas iespéjas tiek vertéetas pec

kritérijiem A-H. Ja vértéSanas procesa tiek konstateti jebka-
di bojajumi, saiva tiek utilizéta. Ja vertéSanas procesa tiek
konstateti ne vairak ka cetri nelieli trakumi (kritériji C, Eun

daleji F), saiva tiek novirzita atkartotai izmantoSanai. Nelielu

trakumu paraugi: bojati divi déli, trakst viena metala detala

(paplaksne/uzgrieznis utt.), saiva ir notraipita; jair bojats vél

viens délis, tad saiva tiek nodota utilizacijai.

PGB atlidzina lieto3anai derigo saivu vértibu saskana ar speka

esosajiem izcenojumiem.

PGB patur sev tiesibas veikt izmainas.

10.

Saivam nedrikst but nonemtas ID uzlimes.

Atgriezejs ir atbildigs par to, ka PGB pienemta saiva ir
Prysmian Group saiva. Citu razotaju saivas tiek iznicinatas,
un par katras saivas utilizaciju tiek izrakstits rekins 100 EUR
apmera.

Vida parbauda atgrieztas saivas, nosaka to stavokli un
izsniedz pienems3anas-nodoSanas aktu.

. PGB izmaksa kompensaciju par lietoSanai derigam saivam

saskana ar spéka esoSajiem izcenojumiem.

Tiesibas remontet saivas ir vienigi PGB sadarbibas partne-
rim Vida. Tadéjadi tiek nodrosinata PGB saivam noteikto
kvalitates un darba drosibas prasibu ievéroSanu.

KONTAKTINFORMACIJA SAIVU ATGRIESANAI

Vida Packaging Eesti 0U
Keki 7, Keila
+372 5598 9385

Pienem3ana darbdienas no 8.00-16.00

. IZLIECIES SAIVAS VAIGS: vizuala apsekosana ar
merki noskaidrot, vai saivu iespéjams atkartoti
droSi izmantot uz iericem.

. SASKIEBIES SAIVAS VAIGS: vizuala apseko3ana
ar merki noskaidrot, vai saivu iespéjams
atkartoti droSi izmantot uz iericem.

. Iztrukstosi vai bojati déli: bojati vairak neka
tris déli.

. Saiva ir satriidejusi: vizuala apsekosana vai
apseko3ana ar paliglidzekliem (piem., nazi)

. Bojatas vai iztriikstosas saivas metala
detalas.

Saiva ir notraipita: ar ellu, mazutu, cementu
vai dubliem, un to nav iespéjams notirit.

. Saivas centra esosa atvere piepildita ar
atkritumiem.

. Saivair appeléjusi.
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C 1ztrikstosi vai bojati deli. D saivair satriidéjusi.

prysmiangroup.lv/saivu 7



G saivas centra esoda atvere piepildita ar atkritumiem
appeléjusi

PRYSMIAN GROUP BALTICS AS
Paldiski maantee 31, 76606 Keila, Estonia
+372 6747466
info.keila@prysmiangroup.com
baltics.prysmiangroup.com
baltics.prysmiangroup.com/drums

Seko mums:

f o @

F saivair appeléjusi.



